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Note) Equerre de montage non disponible.
Ceci est un exemple d'application.

Support pour le montage d'un
régleur de débit (modèle en
ligne) avec raccord instantané.

Nouveau modèle TMH–07J.

Température ambiante

Matière

–20 à 60°C

Polypropylène

BlancCouleur

Modèle Vis
(Diamètre x Longueur)

Quantité

1

Dimension en mètres Dimension en pouces
TMH-23J
TMH-04J

TMH-06J

TMH-06
TMH-08
TMH-10
TMH-12

TMH-01J
TMH-03J
TMH-05
TMH-07J
TMH-07
TMH-09
TMH-11
TMH-13

M3 x 15

M3 x 20

M4 x 25

M4 x 35

Caractéristiques

Modèles de supports et régleurs de débit applicables

Tube applicable

Dimension en pouces

AS1001F
AS2001F
AS2051F
AS3001F
AS4001F

ø1/8” ø5/32” ø3/16” ø1/4” ø5/16” ø3/8” ø1/2”
01 03 05 07 09 11 13

TMH-01J TMH-07J
TMH-03J

TMH-05

TMH-07
TMH-09

TMH-11
TMH-13

Taille de corps

Taille de tube
applicable

Tube applicable

Dimension métrique

AS1001F
AS2001F
AS2051F
AS3001F
AS4001F

ø3.2
TMH-23J

TMH-04J TMH-06J

TMH-06 TMH-08

TMH-10 TMH-12

ø4 ø6 ø8 ø10 ø12
23 04 06 08 10 12

Taille de corps

Taille de tube
applicable

Support pour régleur de débit
Série TMH
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Le support peut être utilisé pour
le montage d'une seule pièce.

Peut être monté sur panneau.

Adaptable pour les applications 
sur embase. Note 1)

Accessoire : Vis CHC pour le montage 
   (Chromée zinc noir)



øD2 traversant

Dimensions

Modèle

Dimension en mètres Dimension en pouces

TMH-23J
TMH-04J

TMH-06J

TMH-06 
 
TMH-08 
TMH-10  

TMH-12  
 

TMH-01J
TMH-03J
TMH-05

TMH-07J

TMH-07  
TMH-09

TMH-11

TMH-13  

øD2øD1 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3

8.5
9.4
11.7
11.7
12.1
13.1
13.5
15.5
18.8
18.2
21.2
22

Symbole

1/8J
4  5/32J

3/16
6J

1/4J
6

1/4
8  5/16

10
3/8
12
1/2

3.3 4.5 4.6 7.5 6 12 7.2 6.6 18

3.3 6.3 6.4 9.3 7.7 15.4 8.5 8.3 21

4.3 7.1 7.2 11 10 20 11 10.6 26.5

4.3 9.5 9.6 14 14 28 14.2 14.6 34
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