Umstellungsinformation

Serie ACG/ARG/AWG
Regler/Filterregler mit
eingebautem Manometer
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Optimierte Merkmale und damit
verbundene Vorteile

Merkmale

* Behalter aus doppelwandig transparentem Polycarbonat

* Leichterer Behalter und verbesserte Korrosionsbestandigkeit
*  Gewichtsreduzierung (ca. 12 % bei AWG40)

Kundennutzen

» Einfache Wartung durch gute Sichtbarkeit des Kondensats aus 360°
» Langere Lebensdauer des Behalters

» Kosteneinsparung durch Gewichtsreduktion des Maschinendesigns

Vorganger Nachfolger
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Optimierte Merkmale und damit
verbundene Vorteile

Merkmale
«  Neue Zwischenstiicke mit gerandelter Uberwurfmutter fiir eine genau anpassbare Befestigung von Hand

«  Anderung der Gehausefarbe zu ,Urban White* fiir einheitliches Design mit der Serie AC-B
» -X406 Sonderoption flr Einstelldruckbereich bis 0,4 MPa

Kundennutzen
» Schnellere Instandhaltung durch einfache Montage/Demontage im Vergleich zum Vorganger

* Schoénes und besseres Maschinendesign
* Praziseres Regelverhalten und Einstellung bei Niederdruckanwendungen

Bestelloption X260 fir Urban White
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Austauschbarkeit

Austauschbarkeit

* Vollstandige Austauschbarkeit von ARG und AWG mit dem Vorgangermodell
+ Einfaches Maschinenupdate ohne zusatzliche Kosten

Vorganger Nachfolger
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Technische Details

Vergleich der technischen Daten

Modell ARG20/30/40 ARG20/30/40-B
Medium Druckluft Druckluft
Prifdruck 1.5 MPa 1.5 MPa
Max. Betriebsdruck 1.0 MPa 1.0 MPa
Einstelldruckbereich 0,05 bis 0,85 MPa 0,05 bis 0,85 MPa
Entliftungsmechanismus Mit Sekundarentltftung Mit Sekundarentliftung
Gewicht 0.31/0.40/ 0.57 0.31/0.40/0.57
Modell AWG20/30/40 AWG20/30/40-B
Medium Druckluft Druckluft
Prifdruck 1.5 MPa 1.5 MPa
Max. Betriebsdruck 1.0 MPa 1.0 MPa
Einstelldruckbereich 0,05 bis 0,85 MPa 0,05 bis 0,85 MPa
Filterfeinheit B 5um 5um
Kondensataufnahmemenge (cm3) 8/25/45 8/25/45
Entliftungsmechanismus Mit Sekundarentliftung Mit Sekundarentliiftung
Behéltermaterial Polycarbonat Polycarbonat
Behdlterschutz Ohne oder Metall Metall oder Polycarbonat
Gewicht 0.38/0.51/0.86 0.26/0.46/0.76
Unterschiede der technischen Daten
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Technische Details

Befestigungsdimensionen

Abmessu ngen Paneleinbau
Plattendicke
ARG20(K)-B bis ARG40(K)-B:Max. 3,5
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[mm] P1 A B C D J | AB AC |
Modell ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT I NEU ALT I NEU
ARG20(K)-B 1;2 1;2 40 40 87.5 87.1 26.5 26.5 28.5 28.5 28.5 28.5 45 45 47 46.5
ARG30(K)-B ;g :1),73} 53 53 107.5 108.2 31 30.7 29.5 29.4 29.5 294 58 58 59 58.8
1/4 1/4
ARG40(K)-B 3/8 3/8 70 70 114.4 114.8 36 35.8 34 33.8 34 33.8 70 70 70 70
1/2 1/2

Unterschiede der technischen Daten
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Technische Details

Befestigungsdimensionen

AbmeSSU ngen Paneleinbau <
ARG IN W out
N
Plattendicke
ARG20(K)-B bis ARG40(K)-B:Max. 3,5
g <]
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[mm] Befestigungselement-Montage
M N Q R S T U
Modell ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU
ARG20(K)-B| 35 35 48 48 60 60 54 54 104 | 104 65 65 2.3 2.3
ARG30(K)-B| 45 45 59 58.5 70 70 6.5 6.5 10.5 | 10.5 75 75 2.3 2.3
ARG40(K)-B| 50 50 65.5 | 65.5 75 75.2 8.5 8.5 12.5 | 12.5 85 85 2.3 2.3

Schalttafeleinbau

V W X Y Z

Modell ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU
ARG20(K)-B| 38 37.7 | 39.5 | 395 | 525 | 525 | 19.56 | 19.5
ARG30(K)-B| 50 50.1 | 50.5 | 50.5 65 65 25 25

ARG40(K)-B| 54 53.7 | 556.5 | 55.5 70 70 27.5 | 27.5

[mm]

Unterschiede der technischen Daten
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Technische Details
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Befestigungsdimensionen Paneleinbau Befestigungsdimensionen Paneleinbau
o 8 b Y. :
Plattendicke i Plattendicke
AWG20(K)-B:Max. 3,5 AWG30(K)-B:Max. 3.5
AWGA0(K)-B:Max. 5
[mm] P A B C D AB
Modell ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU
AWG20(K)-B 1;2 1;2 40 | 40 | 88 | 876 | 91 | 921 | 26 | 26 | 45 | 45
AWG30(K)-B ;jg ;jg 53 53 | 115 | 1151 | 1085 | 1082 | 295 | 294 | 58 | 30
14 | 14
AWG40(K)-B | 358 | 38 | 70 70 | 147 | 1471 | 1145 | 1148 | 375 | 373 | 70 | 384
172 | 12

Unterschiede der technischen Daten
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Technische Details
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Befestigungsdimensionen Paneleinbau Befestigungsdimensionen Paneleinbau
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Plattendicke e Plattendicke
AWG20(K)-B:Max. 3,5 AWG30(K)-B:Max. 3.5
AWG40(K)-B:Max. 5
[mm] Schalttafeleinbau
V W X Y Z
Modell ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU
AWG20(K)-B 43 427 | 395 | 395 | 525 | 52,5 | 19.5 | 195 6 6
AWG30(K)-B 50 50.1 50.5 | 50.5 65 65 25 25 7 7
AWG40(K)-B 56 53.7 | 55.5 | 55.5 70 70 27.5 | 27.5 7 7
[mm] Befestigungselement-Montage
M N Q R S T U
Modell ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU
AWG20(K)-B 35 35 48 48 60 65 5.4 54 104 | 104 65 65 2.3 2.3
AWG30(K)-B 45 45 58.5 | 58.5 70 70 6.5 6.5 10.5 | 10.5 75 75 2.3 2.3
AWGA40(K)-B 50 50 65.5 | 65.5 77 75.2 8.5 8.5 12.5 | 12.5 85 85 2.3 2.3

Unterschiede der technischen Daten
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