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Druckluftzylinder der Serie CJ2-Z
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t Optimierte Merkmale und damit verbundene 
Vorteile
MERKMAL: Vereinfachte Signalgeber-Montage: 
•Es werden nur noch drei statt vier Montage-Elemente benötigt. 
•Die Feineinstellung des Signalgebers erfolgt durch einfaches Lösen der Schraube.
•Transparente Befestigungselemente sorgen für eine bessere Ablesbarkeit der LED-Anzeige.
KUNDENVORTEIL: Geringere Montage und Wartungskosten

CJ2-ZAlter CJ2
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Signalgeber-
Schraube
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t Optimierte Merkmale und damit verbundene 
Vorteile

MERKMAL: Der Kolben wurde um ein Kolbenführungsband ergänzt, das die 
Abweichung des Kolbenstangenendes reduziert
KUNDENVORTEIL: Höhere Präzision

MERKMAL: Es wurden drei neue Montagearten ergänzt: doppelte Fußbefestigung, 
Flansch hinten und beidseitiger Zentrierzapfen.
KUNDENVORTEIL:  Mehr Flexibilität beim Design

Fuß Flansch Zentrierzapfen

Kolbenführungsband
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t Technische Details
�Standard und Bestelloptionen

● Veröffentlicht im Juni 2012

○ Veröffentlicht im April 2013

x Veröffentlicht im Oktober 2016

�Äußere Erscheinung

Das Logo und der 

Schriftzug SMC 

wurde hinzugefügt.

Dämpf-
scheibe

Pneumatische 
Dämpfung

Standard x ● ○

verdrehgesicherte Kolbenstange ○

durchgehende Kolbenstange x ○ ○

einfachwirkende Ausführung x ○

Direktmontage ○

Reinraumserie ○

kupferfrei ●

Leichtlaufausführung ○

Langsamlauf ○

eingebautes 

Drosselrückschlagventil
○

Ø 10, 16
Ø 6

(D ämpf-
scheibe)

Option CJ2-Z

Dämpf-
scheibe

Pneumatische 
Dämpfung

XA x ○

XB6 x ○

XB7 x ○

XB9 x ○

XB13 x

XC3 x ○

XC8 ○

XC9 ○

XC10 ○

XC11 ○

XC22 x ○

XC51 x ○

XC85 ○

X446 ○

X773 x

Ø 10, 16Option 
CJ2-Z

Ø 6

(Dämpf-

scheibe)
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t Technische Details

�Befestigungselemente und Optionen

�Weiteres Zubehör

Ø 6 Ø 10 Ø 16 Ø 6 Ø 10 Ø 16
B Grundausführung ○ ○ - - - - - -

E beidseitiger Zentrierzapfen - ○ - - - - - -

D T-Befestigungswinkel* ○ ○ - CJ-T010B CJ-T016B - CJ-T010C CJ-T016C

L einfache Fußbefestigung ○ ○ CJ-L006B CJ-L010B CJ-L016B CJ-L006C CJ-L010C CJ-L016C

M doppelte Fußbefestigung - ○ - - - - CJ-L010C (2) CJ-L016C (2)

F Flansch vorne ○ ○ CJ-F006B CJ-F010B CJ-F016B CJ-F006C CJ-F010C CJ-F016C

G Flansch hinten ○ ○ CJ-F006B CJ-F010B CJ-F016B CJ-F006C CJ-F010C CJ-F016C

* Bei der Ausführung mit Gabelbefestigung (D) wird ein T-Befestigungswinkel verwendet. Nur für Ø 10 und Ø 16 erhältlich.

Einschließlich Befestigungselement-Bestell-Nr.
CJ2-ZOption Alter CJ2 CJ2-ZName Alter CJ2

Ø 6 Ø 10 Ø 16 Ø 6 Ø 10 Ø 16
Gelenkkopf* - I-J010B I-J016B - I-J010C I-J016C

Bolzen für Gabelkopf* - CD-J010 CD-Z015 - CD-J010 CD-Z015

Bolzen für Gabelgelenk* - CD-J010 IY-J015 - CD-J010 IY-J015

Gabelgelenk* - Y-J010B Y-J016B - Y-J010C Y-J016C

Befestigungsmutter SNJ-006B SNJ-010B SNJ-016B SNJ-006C SNJ-010C SNJ-016C

Kolbenstangenmutter NTJ-006A NTJ-010A NTJ-015A NTJ-006B NTJ-010C NTJ-015C

Kappe Kolbenstangenende (f lache Ausführung) CJ-CF006 CJ-CF010 CJ-CF016 CJ-CF006 CJ-CF010 CJ-CF016

Kappe Kolbenstangenende (runde Ausführung) CJ-CR006 CJ-CR010 CJ-CR016 CJ-CR006 CJ-CR010 CJ-CR016

* Nur für Ø 10 und Ø 16 erhältlich.

Old CJ2 CJ2-Z
Zubehör


