
Ü
B

E
R

G
A

N
G

S
D

O
K

U
M

E
N

T
 

Neue VT307-Serie
3-Wege-Elektomagnetventil

Direkt betätigtes Sitzventil mit Schieber
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Verbesserte Merkmale und Vorteile

MERKMAL: Neue weiße Farbe 
VORTEILE DES KUNDEN: Besseres Aussehen

MERKMAL: Der NBR-Gummi des Hauptventils 
wurde durch HNBR ersetzt, um die Beständigkeit 
gegenüber geringen Ozonkonzentrationen zu 
erhöhen
VORTEILE DES KUNDEN: Geringere 
Wartungskosten, insbesondere wenn in der 
Druckluft Ozon vorhanden ist

MERKMAL: Der Ankeraufbau wurde verändert, um die Leistungsaufnahme beim 
Standardmodell von 4,8 W auf 4 W und beim Energiesparmodell von 2 W auf 1,8 W 
zu senken
VORTEILE DES KUNDEN: Kosteneinsparungen dank Energieeinsparungen

Bisheriges VT307 Neues VT307



Ü
B

E
R

G
A

N
G

S
D

O
K

U
M

E
N

T
 

Technische Details
�Allgemeine technische Daten

Veränderte technische Daten

�Durchflusseigenschaften: Q [L/min] (ANR)

Alte VT307 Neue VT307
0 bis 0,7 (Standardausführung);       
0 bis 1,0 (Hochdruckausführung )

0 bis 50 -10 bis 50
Max. 20 Max. 20

10 10

Ohne Betriebsanzeige: 4,8         Ohne Betriebsanzeige: 4                  

Mit Betriebsanzeige: 5   Mit Betriebsanzeige: 4,2   

Ohne Betriebsanzeige: 2        Ohne Betriebsanzeige: 1,8             

Mit Betriebsanzeige: 2,2 Mit Betriebsanzeige: 2    
0,14 0,15Gewicht [Kg]

0 bis 0,9Betriebsdruckbereich  [MPa]

Standardausführung

Energiesparausführung / 
Hochleistungsausführung

Leistungsaufnahme  
(DC) [W]

Umgebungs- und Medientemperatur [ºC]
Ansprechzeit  [ms]
max. Betriebsfrequenz [Hz]

Alte VT307 Neue VT307 Alte VT307 Neue VT307 Alte VT307 Neue VT307 Alte VT307 Neue VT307
VT307
VT307V
VT307E
VT307Y
VT307W
VT307
VT307V
VT307E
VT307Y
VT307W

186

117

225

137

206

127

206

137

206

107

215

127

166

91

176

116

175

115

172

120

176

113

196

107

206

127

3 → 2 (R → A) 2 → 1 (A → P)Ventil 
modell

Anschluss-
grösse 

1/8"

1/4"

1 → 2 (P → A) 2 → 3 (A → R)

187

102

182

117

170

116

Das neue VT307 kann an die gleiche Mehrfachanschlussplatte montiert werden wie das bisherige VT307
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Technische Details
�Abmessungen Veränderte Abmessungen

Alte VT307 Neue VT307

Verwendbares Kabel

Außendurchm. Ø6 bis Ø8

Verwendbares Kabel

Außendurchm. Ø6 bis Ø8


