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Neue Serie XSA

Stromlos geschlossenes Hochvakuum-Elektromagnetventil
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Optimierte Merkmale und damit 

verbundene Vorteile

MERKMAL: Zusätzliche AC-Spannungsoptionen.

KUNDENNUTZEN: Einfache Bestellung und hohe Produktverfügbarkeit.

MERKMAL: Die Leistungsaufnahme wurde um bis zu 25% reduziert.

KUNDENNUTZEN: Energiekosteneinsparungen

MERKMAL: Vergrößerter Temperaturbereich (von 5 - 40 ºC bis 5 – 60 ºC).

KUNDENNUTZEN: Reduzierter Lagerbestand, da das gleiche Modell in mehreren 

Anwendungen verwendet werden kann.

MERKMAL: Nenngröße 6 mm neu zu der Größe 2 der Serie XSA hinzugefügt.

KUNDENNUTZEN: Platz-, Gewicht- und Kosteneinsparung.

Alte Serie XSA Neue Serie XSA

100 V AC 100 V AC

200 V AC

110 V AV

220 V AC

240 V AC

48 V AC

24 V AC

230 V AC
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Technische Details

� Sonstige Spezifikationen Verschiedene technische Daten

* Funkenlöschung standardmäßig inbegriffen 

Alte Serie XSA Neue Serie XSA

Leistungs-

aufnahme

DC

XSA1 6 W 4,5 W

XSA2 8 W 7 W

XSA3 11,5 W 10,5 W

AC

XSA1 7 VA 7 VA

XSA2 10 VA 9,5 VA

XSA3 12 VA 12 VA

Gewicht

XSA1-*2S,V 0,3 kg 0,28 kg

XSA2-*2S,V 0,5 kg 0,41 kg

XSA3-32S,V 0,6 kg 0,53 kg

XSA3-43S 0,6 kg 0,55 kg

XSA3-43V 0,6 kg 0,62 kg

elektrischer Eingang

eingegossene Kabel eingegossene Kabel

Kabeleingang für Schutzrohranschluss Kabeleingang für Schutzrohranschluss *

Klemme Klemme *

DIN-Stecker DIN-Stecker *

Faston-Klemme

Spulen-Einbaulage verdrehbar verdrehgesichert

Abbildung

CE-Kennzeichnung Option (-Q) Standard
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Technische Details

� Abmessungen

Verschiedene Abmessungen

C

A

B

Die Baulängen werden 

beibehalten. Nur die Ventilhöhe 

wurde geändert.

Alte Serie 

XSA

Neue 

Serie XSA

Alte Serie 

XSA

Neue 

Serie XSA

XSA1-*2S

A 30 30

XSA1-*2V

A 30 30

B 64 63 B 64 63

C 40 40 C 50 50

XSA2-*2S

A 35 35

XSA2-*2V

A 35 35

B 75,5 73,5 B 75,5 73,5

C 47,5 47,5 C 56 56

XSA3-32S

A 40 40

XSA3-32V

A 40 40

B 82 78 B 82 78

C 47,5 47,5 C 56 56

XSA3-43S

A 40 40

XSA3-43V

A 40 40

B 82 78 B 82 82,5

C 50 50 C 67 67


