
DOCUMENT 
D’INTERCHANGEABILITÉ

Série PF2M7
Débitmètre numérique à 

affichage bicolore



Caractéristique
• Compatibilité IO-Link 

Avantage pour le client
• Avantages quotidiens résultant de l'utilisation de l'IO-Link : disponibilité accrue des données, diagnostic produit, câblage standard, 

accès à distance, remplacement facile du capteur, inaltérable

Caractéristique
• Consommation électrique : 35 mA max.

Avantage pour le client
• Réduction des coûts

Caractéristique
• Taille compacte et masse réduite

Avantage pour le client
• Conception à faible encombrement
• Réduction de la taille des machines / équipements

Caractéristiques améliorées et 
avantages connexes
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Caractéristiques standard
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Modèle

Série PFMB7201 PF2M721

Fluide compatible Air sec, N2, Ar, CO2 Air sec, N2, Ar, CO2

Plage de température du fluide 0 à 50 ºC 0 à 50 ºC

Plage de débit nominal 2 à 200 l/min 2 à 200 l/min

Plage de pression d'utilisation 0 à 0.75 MPa -0.1 à 0.75 MPa

Précision +/-3 % E.M. +/-3 ％ E.M.+/-1 chiffre

Tension d'alimentation 12 à 24 VDC +/- 10 % 12 à 24 VDC +/- 10 %
18 à 30 VDC (IO-Link)

Consommation 55 mA max. 35 mA max.

Type de sortie Sortie de tension : 1 à 5 V
Sortie de courant : 4 à 20 mA

NPN / PNP
Caractéristiques externes

Sortie de tension : 1 à 5 V (0 à 10 V paramétrable)
Sortie de courant : 4 à 20 mA

NPN / PNP
IO-Link

Temps de réponse - 0 à 0.1 s (incrément de 0.01s, 0.1 à 1 s (incrément 
de 0.1 s),1 à 10 s (incrément de 1s), 20s, 30s, 40s, 

50s, 60s

Affichage Affichage à 3 chiffres, 7 segments
Couleur d'affichage : rouge, vert

Écran LCD, rouge, vert, 4 chiffres, 7 segments
(Affichage inverse)

Protection IP40 IP40

Masse 70 g 48 g (Modèle droit avec raccord instantané)

Détails techniques

Différence dans les caractéristiques
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A B C D E F G H

Actuel Nouve
au

Actuel Nouvea
u

Actuel Nouve
au

Actuel Nouveau Actuel Nouvea
u

Actuel Nouv
eau

Actuel Nouv
eau

Actuel Nouv
eau

68 68 48 48 28 28 18 18 8 8 44 39.9 34.2 30.9 13 13

Différence dans les caractéristiques

Détails techniques

Dimensions

PFMB7201 actuel
Nouveau PF2M721
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Détails techniques

Accessoires
Fixations, montages sur panneau et câbles

PFM existant Nouveau PF2M

Fixation A (pour une utilisation sans limiteur de 
débit)

ZS-33-M ZS-33-M

Fixation B (pour une utilisation avec limiteur de 
débit)

ZS-33-MS ZS-33-MS

Adaptateur pour montage sur panneau A (pour 
une utilisation sans limiteur de débit)

ZS-33-J ZS-33-2J

Adaptateur pour montage sur panneau B (pour 
une utilisation avec limiteur de débit)

ZS-33-JS ZS-33-2JS

Câble avec connecteur ZS-33-D ZS-33-D

Protection pour connecteur ZS-33-F ZS-33-F


