DOKUMENT ZUR
PRODUKTUMSTELLUNG

Serie PF2MC7
Digitaler Durchflussschalter mit
3-teiliger Anzeige in 3 Farben
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Optimierte Merkmale und damit
verbundene Vorteile

Eigenschaft:

« 3-farbige/ 3-teilige Anzeige

Kundennutzen:

* Mehr Informationen auf einen Blick
* Flexibilitat bei der Anzeige der gewunschten Werte
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Optimierte Merkmale und damit
verbundene Vorteile

Eigenschaft:
* Analogausgang (1-5 V oder 0-10 V) und Schaltausgang (NPN oder PNP) flr die gesamte Serie (in der Vorgangerversion nur fur
|O-Link-kompatible Version verfligbar)

Kundennutzen:

* Reduziert die Anzahl der zu bevorratenden Artikel
* Flexibilitat fir den Kunden im Hinblick auf eine eventuelle Umgestaltung der Maschine/Installation
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NPN auswahlen PNP

Eigenschaft:
» Die Ansprechzeit (Digitalfilter) kann flr die gesamte Serie auf bis zu 5,0 s festgelegt werden (die vorherige Version ermdglichte nur
5,0 s bei der 10-Link-Version)

Kundennutzen:
* Hohe Produktivitat und schnelle Reaktionszeit, wobei die erforderliche Schaltzeit je nach Anwendung gewahlt wird
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Technische Details

Standardspezifikation

Serie Aktuelle Serie PFMC Neue Serie PF2MC7
-
Abbildung ‘?

Verwendbares Medium

Luft, N2 (Luftqualitat: ISO8573-1 1.1.2 bis 1.6.2)

Nenndurchflussbereich

5 bis 2000 I/min

Nenndruckbereich

0 bis 0,8 MPa

Kumulierter Durchflussbereich

0 bis 999,999,990 |

Ansprechzeit

Auswahl zwischen 0,05s,0,1s,0,5s,1soder2s

Anzeigegenauigkeit

+3 % v. E.

Schaltausgang

NPN/PNP offener Kollektor und |IO-Link

NPN/PNP offener Kollektor (schaltbar) und 10-Link

Ausaan . . Spannungsausgang: 1 bis 5 VDC, 0 bis 10 VDC
gang Analogausgang Spannung (1bis 5 V), analog (4 bis 20 (nur bei Versorgungsspannung von 24 VDC)
mA) A hi
Stromausgang: 4 bis 20 mA

Anzeige 3-farbige Anzeige // 2-teilige Anzeige 3-farbige Anzeige // 3-teilige Anzeige
Stromaufnahme Max. 55 mA

12 bis 24 VDC (+ 10 %) — Schalter
Versorgungsspannung

18 bis 30 VDC (£ 10 %) — 10-Link
Betriebstemperaturbereich 0°C bis 50 °C
Schutzart IP65
Gewicht 160 bis 245 (ohne Anschlusskabel/Befestigungselemente)

Unterschiede der technischen Daten
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Technische Details

Abmessungen
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Aktuelle Serie PFMC Neue Serie PF2MC7
A [mm] B [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm] K [mm] L [mm] M [mm]
Anschlussgrofie Strom Neu Strom Neu Strom Neu Strom Neu Strom Neu Strom Neu Strom Neu Strom Neu Strom Neu
Rc1/2, NPT1/2 70 70 30 30 60,6 60,6 | 41,2 | 41,2 15 15 14 14 26 26 18 18 13,6 13,6
Rc3/4, NPT3/4, G3/4 90 90 35 35 66,1 66,1 | 46,7 | 46,7 17,5 | 17,5 24 24 31 31 28 28 16,8 16,8
G1/2 76 76 30 30 60,6 | 60,6 | 41,2 | 41,2 15 15 14 14 29 29 18 18 13,6 13,6
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Technische Details

Abmessungen
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Aktuelle Serie PFMC Neue Serie PF2MC7
Abmessungen Befestigungselement
S [mm] T [mm] U [mm] V [mm] W [mm]
Modell Strom Neu Strom Neu Strom Neu Strom Neu Strom Neu
PFMC7501/7102(-L) 24 27 22 22 32 32 40 40 50 50
PFMC7202(-L) 30 30 30 30 42 42 48 48 58 58
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Technische Details

Zubehor
Befestigungselemente, Schalttafelhalterungen und Anschlusskabel
Aktuelle Serie PFMC Neue Serie PF2MC7
Anschlusskabel mit M8-Stecker ZS-40-A ZS-40-A
Befestigungselement ZS-42-A ZS-42-A
Befestigungselement ZS-42-B ZS-42-B
M12-M8 Umwandlungs-Anschlusskabel ZS-40-M12M8-A ZS-40-M12M8-A
Anschlusskabel mit M8-Stecker (ZS-40-
A) 4 2 s
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3| Lo —— =
3 ———.
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(32.8) | (3000)

M12-M8 Umwandlungs-Anschlusskabel (ZS-40-

M12M8-A) 2
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