
ÜBERGANGSDOKUMENTATION

Serie PF3A7#H
Digitaler Durchflussschalter 

für großen Volumenstrom



Merkmale
• Durchflussverhältnis 100:1  (Beim PF2A7 * H beträgt es 20:1) 

Kundennutzen
• Anwendungsflexibilität und Abdeckung eines weiten Messbereichs mit nur einem Produkt.

Merkmale
• Anzeige auf zwei Displays in 3 Farben. Momentaner und kumulierter Volumenstrom können gleichzeitig verwaltet 

werden. Das Display kann 90° gedreht und umgekehrt werden.

Kundennutzen
• Einfache Überwachung und Anpassung an Installationsbedingungen.

Optimierte Merkmale und damit 

verbundene Vorteile
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Merkmale
• Die Sensoreinheit liegt in einem Bypass.

Kundennutzen
• Verlängerte Lebensdauer, da die Sensoreinheit weniger Stark in Kontakt mit Kondensat und Fremdstoffen kommt.
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Sensoreinheit

Sensoreinheit

Optimierte Merkmale und damit 

verbundene Vorteile

Neues Modell 

PF3A7#H
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Merkmale
• Geringer Druckverlust, max. 5 kPa

Kundennutzen
• Energiesparend.
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Masche

Optimierte Merkmale und damit 

verbundene Vorteile

Abgekündigte Modell PF2A7#H

Neues Modell PF3A7#H
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Standardausführung
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Modell Neues Modell PF3A7#H Abgekündigtes Modell PF2A7#H

Ausführung Ausführung mit integrierter Anzeige Ausführung mit integrierter Anzeige

Nenndurchfluss 30 bis 3000 l/min 

60 bis 6000 l/min 

120 bis 12000 l/min

150 bis 3000 l/min 

300 bis 6000 l/min 

600 bis 12000 l/min 

Summierter Durchflussbereich 999,999,999,999 l 9,999,999,999 l

Auflösung d. Anzeigeeinheit 2 l/min

5 l/min

10 l/min

5 l/min

10 l/min

Durchflussverhältnis 100:1 20:1

Anzeige LCD (Darstellung auf  Teilanzeigen 

und in 3 Farben) Hauptanzeige: 

rot/grün, Teilanzeige: orange

LCD (einfarbiges Display) rot

Versorgungsspannung 24 VDC ±10 % 24 VDC ± 10 %

Ausgangsspezifikation Schaltausgang NPN/PNP 1 Ausgang NPN/PNP 1 Ausgang 

Analogausgang 4 bis 20 mA 4 bis 20 mA

Externer Eingang Ja (auf Analogausgang umschaltbar) -

Schaltzeit 1, 2, 5 s Auf 1 s festgelegt

Technische Daten
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A [mm] B [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm] N [mm]

PF3A703H PF2A703H PF3A703H PF2A703H PF3A703H PF2A703H PF3A703H PF2A703H PF3A703H PF2A703H PF3A703H PF2A703H PF3A703H PF2A703H

130 160 45 55 79,1 92 56 67 60 40 25 40 30 36

PF3A706H PF2A706H PF3A706H PF2A706H PF3A706H PF2A706H PF3A706H PF2A706H PF3A706H PF2A706H PF3A706H PF2A706H PF3A706H PF2A706H

170 180 60 65 94,1 104 71 79 80 40 68 45 40 46

PF3A712H PF2A712H PF3A712H PF2A712H PF3A712H PF2A712H PF3A712H PF2A712H PF3A712H PF2A712H PF3A712H PF2A712H PF3A712H PF2A712H

200 220 70 75 104,1 114 81 89 100 40 85 55 50 56

Unterschiede der technischen Daten
N

A

B

H
Abgekündigtes Modell PF2A7#H

Technische Daten

Abmessungen
Anschlussgrößen sind kompatibel, Dimensionen weichen jedoch ab. 
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Neues Modell PF3A7#H
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