
DOCUMENT 
D’EVOLUTION DE SERIE

Série PF3A7#H
Débitmètre numérique 

pour un fort débit



Caractéristique
• Coefficient 100:1 ; large plage de mesures de débit avec un produit (il couvre la plage de mesures fortes de débit, il 

détecte les fuites). (PF2A7 * H est 20:1) 

Avantage pour le client
• Contrôle de la chaîne de fabrication

• Flexibilité d'application

Caractéristique
• Affichage 2 écrans / 3 couleurs. Il gère le débit instantané et le débit cumulé en même temps

• Rotation de l'écran à 90° et possibilité d’affichage inversé

Avantage pour le client
• Surveillance facile (intuitif).

Caractéristiques améliorées et 

avantages connexes
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PF3A7#H 

actuel

Nouveau 

PF3A7#H Nouveau 

PF3A7#H



Caractéristique
• Caractéristique de la sortie : Entrée analogique et externe 

Avantage pour le client
• Automatiser le processus de surveillance

Caractéristique
• Drainage et résistance aux corps étrangers améliorés

• Construction à alésage traversant

• Robuste. Toutes les parties en contact avec le fluide est une pièce unique en alliage d'aluminium

Avantage pour le client
• Durée de vie prolongée.
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Unité de 

capteur

Unité de 

capteur

Caractéristiques améliorées et 

avantages connexes

Nouveau 

PF3A7#H



Caractéristique
• Faible perte de pression, 5 kPa ou moins

Avantage pour le client
• Économie d’énergie.
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Maillage

Caractéristiques améliorées et 

avantages connexes

PF3A7#H actuel

Nouveau PF3A7#H



Caractéristique standard
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Modèle Nouveau PF3A7#H PF3A7#H actuel

Modèle Modèle intégré Modèle intégré

Débit nominal 30 à 3000 l/min 

60 à 6000 l/min 

120 à 12000 l/min

150 à 3000 l/min 

300 à 6000 l/min 

600 à 12000 l/min 

Plage accumulée 999 999 999 999 l 9 999 999 999 l

Résolution de l'unité d'affichage 2 l/min

5 l/min

10 l/min

5 l/min

10 l/min

Taux de variation 100:1 20:1

Écran LCD principal (3 couleurs, 2 écrans) : 

Inférieur rouge/vert : Orange

LCD rouge (écran d'une couleur)

Tension d’alimentation DC24V±10 % DC24V±10 %

Caractéristiques de 

sortie

Sortie du 

pressostat

1 sortie NPN/PNP 1 sortie NPN/PNP 

Sortie analogique 4 à 20 mA 4 à 20 mA

Entrée externe Oui (sortie analogique commutable) -

Temps de réponse 1, 2, 5 secondes Fixé à 1 seconde

Détails techniques
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A [mm] B [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm] N [mm]

Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel

PF3A703H PF2A703H PF3A703H PF2A703H PF3A703H PF2A703H PF3A703H PF2A703H PF3A703H PF2A703H PF3A703H PF2A703H PF3A703H PF2A703H

130 160 45 55 79.1 92 56 67 60 40 25 40 30 36

PF3A706H PF2A706H PF3A706H PF2A706H PF3A706H PF2A706H PF3A706H PF2A706H PF3A706H PF2A706H PF3A706H PF2A706H PF3A706H PF2A706H

170 180 60 65 94.1 104 71 79 80 40 68 45 40 46

PF3A712H PF2A712H PF3A712H PF2A712H PF3A712H PF2A712H PF3A712H PF2A712H PF3A712H PF2A712H PF3A712H PF2A712H PF3A712H PF2A712H

200 220 70 75 104.1 114 81 89 100 40 85 55 50 56

Différence dans les caractéristiques
N

A

B

H
PF3A7#H actuel

Détails techniques

Dimensions
Les tailles des ports sont compatibles, cependant les dimensions face à face et la hauteur sont différentes. 

D
E

Nouveau PF3A7#H

F


