
DOCUMENTO DE CAMBIO

Serie ZSE20(F)#/ISE20#
Presostato digital de alta precisión



Características mejoradas y beneficios relacionados
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Característica
• Display de 3 pantallas Permite mostrar el valor de presión actual y otro valor seleccionable (valor de ajuste, valor de 

histéresis, valor inferior o valor superior) de forma simultánea.

Beneficio para el cliente
• Fácil visualización y ahorro de tiempo. (La posibilidad de mostrar dos elementos específicos en cada pantalla 

secundaria reduce el uso de botones) 



Modo de ajuste 
en 3 pasos

Características mejoradas y beneficios relacionados
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Característica
• 3 modos de ajuste:

- Modo de ajuste en 3 pasos (+ función instantánea)
- Modo de ajuste sencillo
- Modo de selección de función (ajuste detallado)

Beneficio para el cliente
• Ajuste sencillo. Ahorro de tiempo.

Modo de ajuste en 3 pasos

Modo de ajuste sencillo

Modo de selección
de función

Pulse el botón

Pulse 3-5 segundos

Pulse 
1-3 segundos

• Valor umbral [P_1] 
• Valor de histéresis [H_1] 

• Tiempo de retraso [dt1] 

• Modo de salida [oUt1] 
• Selección de salida normal o inversa [Iot] 
• Selección del color del display [CoL] 
• Otros

Quiero 
cambiar el...



Características mejoradas y beneficios relacionados
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Característica
• Tiempo de retraso: posibilidad de seleccionar el tiempo más bajo de 1.5 ms o 

menos, así como 20, 500, 1000, 2000 o 5000 ms. 

Beneficio para el cliente
• Rápido y flexible para adaptarse de la mejor manera posible a los diferentes 

requisitos de aplicación. 

Característica
• Compacto y ligero. 

Beneficio para el cliente
• Ahorro de espacio y, gracias a la reducción de peso, menos momentos de inercia 

cuando el sensor se monta en aplicaciones móviles (ejemplo: brazos robóticos).



Características técnicas estándar
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Detalles técnicos

Diferentes especificaciones

(*) Las fijaciones y los cables no son los mismos



Características técnicas estándar
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Detalles técnicos

Diferentes especificaciones

(*) Las fijaciones y los cables no son los mismos
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A [mm] B [mm] Dimensiones de corte del panel [mm]

Producto actual
ZSE30A(F)/ISE30A

30 42.5 31

ZSE20(F)/ISE20
ZSE20A(F)/ISE20A

30 40.2
20 (M5 opcional)

31

Detalles técnicos

Dimensiones
Dimensiones generales

Diferentes especificaciones

ZSE20(F)/ISE20
ZSE20A(F)/ISE20A

ZSE30A(F)/ISE30A

B

B
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A [mm] B [mm] Dimensiones de corte del panel [mm]

Producto actual
ZSE40A(F)/ISE40A

30 40.2 36

ZSE20B(F)/ISE20B 30 40.2 31

20 (M5 opcional)

Detalles técnicos

Dimensiones
Dimensiones generales

Diferentes especificaciones

ZSE20B(F)/ISE20B

ZSE40A(F)/ISE40A

B

B
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A [mm] B [mm] Dimensiones de corte del panel [mm]

Producto actual
ZSE80(F)/ISE80

30 49.6 (R ¼ opcional)
50.1 (NPT ¼  opcional)

36

ZSE20C(F)/ISE20C 30 48.4 (R ¼ opcional)
48.9 (NPT ¼  opcional)

31

Detalles técnicos

Diferentes especificaciones

Dimensiones
Dimensiones generales (fluidos generales)

ZSE20C(F)/ISE20C

ZSE80A(F)/ISE80A

B

B
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Detalles técnicos

Dimensiones
Intercambiabilidad de la fijación - Fijación A

ZSE30A(F)/ISE30A ZSE20A(F)/ISE20A

Serie Accesorio Referencia Intercambiabilidad

Z/ISE30A(F) FIJACIÓN A ZS-38-A1 Sí

Z/ISE20(F) 
Z/ISE20A(F) 
Z/ISE20B(F) 

FIJACIÓN A ZS-46-A1 Sí

Diferentes especificaciones
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Detalles técnicos

Dimensiones
Intercambiabilidad de la fijación - Fijación A

ZSE40A(F)/ISE40A ZSE20A(F)/ISE20A

Serie Accesorio Referencia A [mm] B [mm] C [mm]

Z/ISE40A(F) FIJACIÓN A ZS-24-A 40 40.9 20

Z/ISE20(F) 
Z/ISE20A(F) 
Z/ISE20B(F) 

FIJACIÓN A ZS-46-A1 30 34.6 19

Diferentes especificaciones
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Detalles técnicos

Dimensiones
Intercambiabilidad de la fijación - Fijación A

ZSE80(F)/ISE80 ZSE20C(F)/ISE20C

Serie Accesorio Referencia A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

Z/ISE80(F) FIJACIÓN A 
(montaje trasero)

ZS-24-A 55 40 39.7 30

Z/ISE20C(F) FIJACIÓN A ZS-46-A1 45 30 34.6 30

Diferentes especificaciones
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Detalles técnicos

Dimensiones
Intercambiabilidad de la fijación - Fijación B

ZSE30A(F)/ISE30A ZSE20A(F)/ISE20A

Serie Accesorio Referencia A [mm] B [mm]

Z/ISE30A(F) FIJACIÓN B ZS-38-A2 41.4 16.4

Z/ISE20(F) 
Z/ISE20A(F) 
Z/ISE20B(F) 

FIJACIÓN B ZS-46-A2 47 22

* El modelo Z/ISE40A(F) no tiene 
fijación B

Diferentes especificaciones
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Detalles técnicos

Dimensiones
Intercambiabilidad de la fijación - Fijación C

ZSE80(F)/ISE80
ZSE20C(F)/ISE20C

Serie Accesorio Referencia A [mm]

Z/ISE80(F) FIJACIÓN C ZS-35-A 47

Z/ISE20C(F) FIJACIÓN C ZS-46-E 47.7

Diferentes especificaciones


