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Neue Serie KQ2 
Steckverbindung
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Optimierte Merkmale und daraus resultierende Vortei le

MERKMAL : Geringerer Kraftaufwand beim Einführen und Herausziehen des Schlauches 
erforderlich (beim Einführen um 30 % und beim Herausziehen um 20 % reduziert).
VORTEILE DES KUNDEN : Vereinfachte Montage und Wartung, dadurch geringere 
Arbeitskosten.

MERKMAL : Kompakter und geringeres Gewicht (Höhe um bis zu 24%, Breite um bis 
zu 23% und Gewicht um bis zu 57% reduziert)
VORTEILE DES KUNDEN : Trägt zu einer Verringerung der Abmessungen und des 
Gewichts der Maschine insgesamt bei.

KQ2H KQ2S KQ2TKQ2WKQ2L KQ2K KQ2Y KQ2U

neue KQ2herkömmliche KQ2 Verbesserte Dichtungs-
konfiguration erleichtert das 
Einführen / Herausziehen

Um Platz zu sparen, wird  auf 
eine Spannzange verzichtet

Reduzierte Schlaucheinstecklänge 

MERKMAL : Gewindegröße ¼” neu hinzugefügt (zu den bestehenden 1/2” und 3/8”) 
für bestimmte Schläuche mit Ø16.
VORTEILE DES KUNDEN : Höhere Flexibilität bei der Auslegung.
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�Äquivalente Produktvarianten

Frontdichtung (April 2013)PG-Gewinde

KQ/KQ2

rostfreier Stahl 303 (Januar 2013)GStandardmodelle

chemisch vernickelt (Januar 2013)N-X2

MessingAStandardmodelle

KG

rostfreier Stahl 303GM3-Außengewinde

austauschbar mit KJEJ

Schott-
Steckverbindung 
KJE

chemisch vernickeltes MessingNStandardmodelle

KJ

BeschreibungNeue KQ2-Optionherkömmliches Produkt

�Herkömmliche KQ/KQ2-Modelle, die unverändert bleiben

Verschlussstopfen KQ2P, KQP gerade Kupplung KQ2N gerade Kupplung KQ2N mit Redukt ion
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Weichnylon-Schlauch: Wasser ist nicht verwendbar.

Bitte konsultieren Sie die Abmessungsvergleiche der einzelnen Produkte, die bei unseren 
Niederlassungen erhältlich sind.Abmessungen

M3, M5, M6, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2M5, M6, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
G1/8, G1/4, G3/8,G1/2M3, M5, R1/8Anschlussgewinde

ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16ø2, ø3.2, ø4, ø6Schlauch-Außen-Ø

FEP, PFA, Nylon, Weichnylon, 
Polyurethan

Nylon, Weichnylon, 
Polyurethan

Nylon, Weichnylon, 
PolyurethanSchlauchmaterial

rostfreier Stahl 304, NBRDichtung

NBRDichtung, O-Ring

Polyacetal (POM)Druckring

rostfreier Stahl 304SUS304, C3604BD, Polyacetal 
(POM)rostfreier Stahl 304, PBTFührung

rostfreier Stahl 304Spannzange

C3604 oder rostfreier Stahl 303 
(Gewindeteil)C3604BD (Gewindeteil)C3604 (Gewindeteil)Anschlusskörper

C3604, PBT, PP oder rostfreier Stahl 
303C3604BD, PBT, PProstfreier Stahl 303, 

C3604, PBTGehäuse

Option NOption -X2Alle Messingteile sind 
chemisch vernickelt.

Für Anwendungen, die 
kupferfreie Materialien 
erfordern (Standard).

teflonbeschichtet oder nichtteflonbeschichtet oder nichtteflonbeschichtetTeflonbeschichtung (Gewinde)

JIS B0211, Klasse 2 (metrisches Feingewinde)Mutter

JIS B0209, Klasse 2 (metrisches Normalgewinde)

JIS B0203 (konisches Leitungsgewinde)
Montage

Gewinde

–5 bis 60°C, bei Wasser: 0 bis 40°C (kein Gefrieren )Umgebungs- und 
Medientemperatur

3.0 MPaPrüfdruck

- 100 kPaBetriebsvakuumdruck

1.0 MPamax. Betriebsdruck

Druckluft / WasserMedium

Neue KQ2KQ / KQ2KJTechnische Daten
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�Bestelloptionen und sonstige Varianten, die bald erhä ltlich 
sein werden:
10- : Reinraumspezifikation
-X35: schwarzes Gehäuse (wie bei der alten Serie KQ)
-X12: weiße Vaseline als Schmiermittel
-X34: Kunststoffmaterial FKM
-X41: mit Fixdrossel
-X17: fettfrei, NBR-Kautschuk
-X29: fettfrei, NBR-Kautschuk, chemisch vernickeltes Messing
-X39: fettfrei, NBR-Kautschuk, Reinraumspezifikation
-X94: fettfrei, FKM-Kautschuk

�Die Verschlusshülse wird in der neuen Serie ebenfalls 
modifiziert und ist in Kürze erhältlich. Sie ist nich t mit der alten 
Serie austauschbar.

KQ2C-##*A


